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Ramię wychylne, liczba przegubów: 2

Dane zamówienia

Numer katalogowy 928170 2

GTIN 4062406113391

Klasa artykułu 91P

Opis

UWAGA: Możliwy wybór koloru
Wykonanie:
Ramię wychylne z kształtownika stalowego z 1 lub 2 przegubami, do przymocowania
(połączenia śrubowe) na słupkach nośnych. Do mocowania uchwytu wyświetlacza TFT /
klawiatury nr 928172 rozm. 1, ścianki perforowanej nr 928175 rozm. 1 i uchwytu monitora nr
928178 rozm. 1.
Powłoka lakiernicza:
Lakier proszkowy  szary jasny RAL 7035.
Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
wysięg ramienia wychylnego: 560 mm
nośność: 25 kg
masa: 3,5 kg

Opis techniczny

liczba przegubów 2

wysięg ramienia wychylnego 560 mm

masa 3,5 kg

nośność 25 kg

Seria Stanowiska robocze

prześwit roboczy 120 mm

Grubość materiału 1 mm
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Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe
półki (na metalu)

25 kg

Wybór kolorów
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,

5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Rodzaj produktu Ramiona wychylne

Akcesoria

Uchwyt do monitora  Typ 1 928178 1

Ścianka perforowana do ramienia wychylnego  Typ 1 928175 1

Uchwyt wyświetlacza TFT / klawiatury  Typ 1 928172 1
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