Karta danych /b Hoffmann Group

HoLEX
Perforowane $cianki tylne,, Wysokos¢ 962 mm, pasuja do typu: 1500

Dane zamdwienia

Numer katalogowy 929651 1500
GTIN 4062406118679
Klasa artykutu 92W
Opis

Wykonanie:

Stojaki z blachy stalowej 40x40 mm do mocowania na blatach roboczych. Pomiedzy blach
perforowana stalowa.

Powtoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035,lakier proszkowy.

wskazowka:

Artykuty montowane na stupkach nosnych nie nadajg sie do wieszania na $ciankach
perforowanych.

Modut $cianki perforowanej Hoffmann: 9x9 mm

wysokosc: 962 mm

szeroko$¢: 1420 mm

gtebokos¢: 25 mm

Opis techniczny

gtebokos¢ 25 mm
pasuja do typu 1500 mm
szerokos¢ 1420 mm
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wysokos¢ 962 mm
wykonanie konstrukcyjne Konstrukcja z rur stalowych
Grubos¢ materiatu 1 mm

Modut $cianki perforowanej Hoffmann 9%x9 mm

Atrybut nazwy produktu Wysokos¢ 962 mm
Rodzaj produktu Sciana perforowana tylna
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