Karta danych /b Hoffmann Group

Kapturki scierne (korund specjalny), Ziarno 80, Kapturek scierny - @, dlugos¢,
ksztatt: 0511G

Dane zamowienia

Numer katalogowy 553050 0511G
GTIN 4062406123024
Klasa artykutu 51E
Opis

Wykonanie:

Wysoka agresywnosc i szybka obrébka ubytkowa dzieki zoptymalizowanemu wigzaniu ziaren.
Korund specjalny (A) ze spoiwem warstwy wierzchniej do uniwersalnego zastosowania

w budowie narzedzi i form.

Zastosowanie:

Kapturki scierne bez szwu, nasadzane na gumowy korpus, sa pewnie utrzymywane przez
dziatanie sity odsrodkowej przy pracujgcej maszynie. Kapturki $cierne sa tatwe i szybkie

w wymianie (przykrecanie/odkrecanie w kierunku szczeliny).

wskazowka:

Kompatybilne tylko z przeszlifowanymi systemami korpuséw kapturéw sciernych nr 553100.
oznaczenie ziarnistosci: A

Ksztatt: G

@ kapturkow Sciernych: 5 mm

wysokos$¢ kapturka sciernego: 11 mm

zalecana predko$¢ obrotowa: 40000 min™

Opis techniczny
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wysokos¢ kapturka $ciernego
zalecana predkos¢ obrotowa
Ksztatt

@ kapturkow Sciernych
Materiaty scierne

oznaczenie ziarnistosci
Atrybut nazwy produktu
Rodzaj produktu

11T mm
40000 min’
G
5mm
korund (A),
A
Ziarno 80

Kapturki scierne

Dane uzytkownika

przydatnos¢ V. kod ISO

Al/ Mg nadaje sie warunkowo
Stal < 900 N/mm? nadaje sie
Stal < 1400 N/mm? nadaje sie
Stal < 55 HRC nadaje sie
Stal < 60 HRC nadaje sie warunkowo
INOX nadaje sie
Ti nadaje sie warunkowo
zeliwo szare nadaie si
(sferoidalne) J€ s
CuZn nadaje sie
tworzywo sztuczne,
tworzywo sztuczne o

. ) nadaje sie warunkowo
wzmocnione wtdknem
szklanym
drewniane nadaje sie warunkowo
uniw. nadaje sie
suchy nadaje sie
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