Karta danych /b Hoffmann Group

HOLEX

Stoly warsztatowe z 2 szufladami i 3 drzwi skrzydtowych, di. blatu: 2000mm

>

Dane zamoéwienia

Numer katalogowy 929550 2000
GTIN 4062406130046
Klasa artykutu 92W
Opis

Wykonanie:

- blat stolu warsztatowego o grubosci 40 mm, z niepaczacego sie bukowego multipleksu,
pokrytego bezbarwnym lakierem odpornym na dziatanie promieni UV

- podstawa - spawana z blachy stalowej

- szuflady z blachy stalowej, na lekkobieznych rolkach z tworzywa delrin

- drzwi z blachy stalowej, z zagtebieniem z tworzywa sztucznego, katem otwarcia 180° i
zawiasami z automatycznym domykaniem

- centralny zamek patentowy z 2 kluczami.

Umieszczenie:

Szuflady o wysokosci frontu (po lewej stronie) mm: 180

Wysokos¢ frontéw szuflad (prawych) mm: 180

Wysokos¢ drzwiczek (lewych) mm: 360

Wysokos¢ drzwiczek (Srodkowych) mm: 540

Wysokos¢ drzwiczek (z prawej strony) mm: 360

Wyp. dodatkowe:

Odpowiednie potki zob. nr 929581.

Powtoka lakiernicza:

Korpus RAL 7035 szary jasny, fronty RAL 7016 antracytowy, malowane proszkowo, potki

ocynkowane.

wskazowka:

Inne mozliwe fronty: jasnoszary RAL 7035, niebieski sygnatowy RAL 5005. Inne kolory

niedostepne.

Opis techniczny
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grubosc blatu

dtugosc blatu

materiat blatu

gtebokos¢ uzytkowa szuflad
wysokos¢ drzwiczek (z prawej strony)
szeroko$¢ podstawy

wysokos¢

no$nos¢ stotu warsztatowego / stotu - maksymalne
obcigzenie powierzchniowe potki (na drewnie)

Powierzchnia ptyty roboczej

masa

gtebokos¢ podstawy

stot warsztatowy potaczony szeregowo
stot warsztatowy zamykany centralnie
wysokos¢ drzwiczek (z lewej strony)
Liczba szuflad

gtebokos¢ blatu

szerokos¢ uzytkowa szuflad

Grubos¢ materiatu

wysokosc stotu warsztatowego
Nosnos¢ szuflad/szufladopotek
grubos¢ plyty

Panel wysuwany (wysuw czesciowy/petny)
Kat rozwarcia drzwi

kompensacja wysokosci

Zamek patentowy

Wybor kolorow

Rodzaj produktu

40 mm
2000 mm
Bukowy multipleks
520 mm
360 mm
1775 mm
850 mm

900 kg

Lakier bezbarwny
113 kg
630 mm
nie - za duzy wystep blatu
tak
360 mm
2
700 mm
490 mm
1,5mm
850 mm
100 kg
40 mm
90 %
180 stopni
20 mm

modutowa wkiadka

RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Stot warsztatowy
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Akcesoria

Tulejka do wkiadki systemowej 225-010-9, bez wkiadki 914202
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