Karta danych /b Hoffmann Group

Wozek transportowy z kétkami gumowymi petnymi, szerokos¢ uzytkowa mm/

model: 627/B
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Dane zamodwienia

Numer katalogowy 970016 627/B
GTIN 4062406163181
Klasa artykutu 91L
Opis

UWAGA: Mozliwy wybér koloru

Wykonanie:

Stabilne podwozie z 2 kotkami statymi na tozyskach kulkowych i 2 kétkami skretnymi z hamulcem
(@ 160 mm). Stupki sg przykrecane do podwozia i uchwytu do pchania. Scianki boczne z
perforacja o module 25 mm do zawieszania szyny nosnej i modutéw narzedziowych.

w dostawie::

Wézek transportowy z 2 scianami bocznymi, uchwytem do pchania i z kétkami gumowymi
petnymi.

Powtoka lakiernicza:

Korpus — szary jasny RAL 7035, scianki boczne — antracyt RAL 7016, lakier proszkowy.
wskazowka:

Pasujace szyny do zawieszania modutéw narzedziowych GARANT typu tool-UNIT zob. nr 970110,
a moduty narzedziowe GARANT typu tool-UNIT zob. nr 971000. Pasujgce moduty zob. nr 970125
lub nr 970130.

Wybér koloréw: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokos$¢: 925 mm

szeroko$¢ podstawy: 675 mm

gtebokos¢ podstawy: 1100 mm

szerokos¢ uzytkowa: 627 mm

liczba szyn nosnych (1 poziom): 4
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liczba modutéw narzedziowych (1 poziom): 7

Opis techniczny

liczba kétek statych bez hamulca
gtebokos¢

liczba modutéw narzedziowych (1 poziom)
@ kofa

szerokos¢

szerokosc¢ uzytkowa

Nosnos¢ maksymalna

gtebokos¢ podstawy

wysoko$¢

materiat kotka

szeroko$¢ podstawy

model

liczba szyn nosnych (1 poziom)
liczba kotek skretnych z hamulcem

Grubos¢ materiatu

Wybor kolorow

2
1100 mm
7
160 mm
675 mm
627 mm
400 kg
1100 mm
925 mm
ogumienie petne
675 mm
B
4
2
1,2 mm

RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,
5018, 5012,5011, 5005, 3003

Rodzaj produktu Transporter CNC
Akcesoria

Pétki z pokrywa do wézkéw transportowych  szerokosé 970175 627
627 mm

Potki do wézkéw transportowych szeroko$¢ 627 mm 970170 627
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