Karta danych /b Hoffmann Group

Garant criD
Szafy CNC kompletne, z uchwytami narzedziowymi, z drzwiami
skrzydtowymi, pelnymi, do uchwytow narzedziowych typu: C8

Dane zamowienia

Numer katalogowy 971301 C8
GTIN 4062406163730
Klasa artykutu oGl

Opis

UWAGA: Mozliwy wybor koloru

Wykonanie:

Wyposazona szafa 40x20G. Szyny mocujace z regulacjg co 25 mm. Drzwi skrzydtowe
wzmocnione od wewnatrz, zamykane uchwytem przesuwnym z powtoka 2-komponentowa
Haptoprene®, zzamkiem patentowym. Cokot niwelujacy z 4 indywidualnie regulowanym
n6zkami do wyréwnania nieréwnosci podtoza. Maksymalna nosnos¢ catkowita pary szyn
mocujacych wynosi 200 kg, a wspornika poprzecznego 150 kg.

w dostawie::

Szafa z szynami mocujgcymi nr 971525 rozm. 20 i poprzeczki z uchwytami narzedziowymi nr
971570.

Powtoka lakiernicza:

Korpus, szyny mocujace i poprzeczka - szary jasny RAL 7035, drzwiczki — szary antracytowy RAL
7016, lakierowane proszkowo.

wskazowka:

Potki i akcesoria do szafek GridLine patrz nr 940501-940710 i grupa 95.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TUV GS wszystkie szafy nalezy koniecznie zabezpieczy¢ przed
przewrdceniem.

Wybér koloréw: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokos¢: 2000 mm
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szeroko$¢: 1000 mm
gtebokos¢: 500 mm
szeroko$¢ w G: 40
gtebokos¢ w G: 20
Szyny mocujace: 9 para

/% Hoffmann Group

Opis techniczny

wysokos¢

gtebokos¢

szerokos¢

masa

odstep osiowy A

liczba uchwytéw narzedziowych
szerokos¢ w G

gtebokos¢ w G

liczba poprzeczek

Szyny mocujace

Grubos¢ materiatu

Nosnos¢ wewnetrznej obudowy szafy
Kat rozwarcia drzwi

Regulacja wysokosci co

Zamek patentowy
Wybor kolorow

Typ szafy
Fronty szafek

Rodzaj produktu

2000 mm
500 mm
1000 mm
146 kg
104 mm
72
40
20
9
9 para
0,9 mm
1000 kg
250 stopni
25 mm

modutowa wktadka

RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,

5018, 5012,5011, 5005, 3003
szafki podstawowe
drzwi skrzydtowe, petne
Szafy CNC

Akcesoria

940501 1500
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Zestaw oswietleniowy Basic do szaf GridLine z drzwiami
skrzydtowymi do szaf o wysokosci 1500 mm

Poprzeczki z gniazdami na narzedzia do szaf/przegréd

0 szerokosci 40G do uchwytéw narzedziowych typu C8 971570 (8
Szyny moc,u!qce do poprzeczek, para Nadaje sie do szafy 971525 20
o gtebokosciw G 20

Uchwyt do pchania do GridLine Typ GP11 914226 GP11
Wktadki z tworzywa sztucznego Typ C8 947390 C8

Zestaw oswietleniowy Basic do szaf GridLine z drzwiami

skrzydtowymi do szaf o wysokosci 2000 mm 940501 2000
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