Karta danych /b Hoffmann Group

Szczeki nasadzane gtadkie powlekane, dla typu: 80

Dane zamdwienia

Numer katalogowy 363016 80
GTIN 4062406182540
Klasa artykutu 310
Opis

Wykonanie:

Powtoka na gtadkich powierzchniach mocujacych zapewnia optymalna site przytrzymywania.
Szczeka z gtadkim stopniem.

b;: 80 mm

wysokos¢ szczek h: 28 mm

wysokos¢ h;: 3 mm

wysokos$¢ h,: 13 mm

dtugos¢ szczek I: 50 mm

dtugosc¢ |;: 3 mm

Opis techniczny

wysokos¢ h, 13 mm
Pasujace do kodu barwnego Xtric 80
dtugos¢ szczek | 50 mm
dtugosc I, 3 mm
wysokosc¢ szczek h 28 mm
b, 80 mm
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wysokos¢ h, 3mm

masa 0,45 kg

Rodzaj produktu Szczeki do imadet
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