Karta danych

/b Hoffmann Group

RDHX 1604 MOT dodatnia, HB7635, Typ: INOX

Dane zamowienia

Numer katalogowy
GTIN

Klasa artykutu

212304 INOX
4045197746641
21A

Opis

Wykonanie:

Wszystkie plytki skrawajace nadaja sie do zastosowania z korpusami 0° ujemnymi, jak i 7°

dodatnimi.
wskazowka:

Zalecane wartosci orientacyjne dla a. = 0,3 X D / apmaks. = 3,5 mm.

Opis techniczny

Kod ISO wymiennej ptytki skrawajacej
typ

Materiat ostrza

Gatunek

posuw f, na zab

liczba wymian/ostrzy

Rodzaj produktu

RDHX 1604 MOT
INOX
HM
HB7635
0,3 mm
1

ptytka skrawajaca do frezowania
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Karta danych

/b Hoffmann Group

Dane uzytkownika

Stal INOX < 900 N/mm?
Stal INOX > 900 N/mm?
maksymalnie na mokro

suchy

przydatnos¢ V.
nadaje sie 190 m/min
nadaje sie 120 m/min

nadaje sie warunkowo

nadaje sie

kod ISO
M
M
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