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Nożyce do cięcia kształtowego z 2-komponentowym uchwytem, prosto
skrawające, długość całkowita: 240mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy 767030 240

GTIN 4010220001509

Klasa artykułu 73X

Opis

Wykonanie:
Z mikroząbkami. Główka nożyc ze stali szlachetnej (HRC 58−60), ramiona z blachy stalowej,
niklowane. Uchwyt 2-komponentowy z miękkimi, przyczepnymi nakładkami.
Do cięcia: blachy do 1,8 mm; blachy V2A do 1,2 mm.
Zastosowanie:
Do cięcia w linii prostej i wycinania figur.

Opis techniczny

długość całkowita 240 mm

długość ostrzy 40 mm

rodzaj zastosowania prosto skrawające

Rodzaj produktu Nożyce
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