Karta danych /b Hoffmann Group

Zestaw ze Sciernicq trzpieniowa diamentowg, 10-elementowy D126, D, liczba
sciernic trzpieniowych: 10

Dane zamoéwienia

Numer katalogowy 55281010
GTIN 4045197803139
Klasa artykutu 51E
Opis

Wykonanie:

Zestawy wybranych Sciernic trzpieniowych o najczesciej uzywanych ksztattach i wymiarach. @
chwytu 3 mm.

Zastosowanie:

Do weglikow spiekanych, ceramiki technicznej, zeliwa szarego i sferoidalnego, szkla,
tworzyw sztucznych wzmocnionych wiéknem szklanym/weglowym.

w dostawie::

Po jednym ksztatcie sciernicy trzpieniowe;j.

Sitownik nr 552500 rozm. 1; 2; 3; 5;

Kulka nr 552600 rozm. 1; 2; 3; 4; 6;

tuk ostry nr 552700 G0307.

Opis techniczny
@ chwytu 3 mm
liczba Sciernic trzpieniowych 10
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Materiaty Scierne
oznaczenie ziarnistosci

Rodzaj produktu

diament
D

Sciernice trzpieniowe

Dane uzytkownika

przydatnos¢ V. kod ISO
weglik spiekany (HM) nadaje sie 15-20 m/s
tworzywo sztuczne,
tworzyw_o sztucz,ne nadaje sie 15-20 m/s
wzmocnione wtéknem
szklanym
kamien nadaje sie 15-20 m/s
maksymalnie na mokro nadaje sie
suchy nadaje sie warunkowo
Akcesoria
Sciernice trzpieniowe diamentowegalwaniczne D126
Ksztatt G0307 25270060307
Sc[ern!ce trzpieniowe diamentowegalwaniczne D126 & 552600 1
gtowki 1 mm
Sc[ern!ce trzpieniowe diamentowegalwaniczne D126 & 552600 2
gtowki 2 mm
Sc[ern!ce trzpieniowe diamentowegalwaniczne D126 & 552600 6
gtoéwki 6 mm
Sc[ern!ce trzpieniowe diamentowegalwaniczne D126 & 552500 1
gtowki 1 mm
Sc[ern!ce trzpieniowe diamentowegalwaniczne D126 & 552500 5
gtowki 5 mm
Sc[ern!ce trzpieniowe diamentowegalwaniczne D126 & 552600 3
gtéwki 3 mm
Sc[ern!ce trzpieniowe diamentowegalwaniczne D126 & 552500 3
gtowki 3 mm
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Sc[ern!ce trzpieniowe diamentowegalwaniczne D126 @ 552500 2
gtowki 2 mm

Sc[ern!ce trzpieniowe diamentowegalwaniczne D126 @ 552600 4
gtéwki 4 mm
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