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Nóż uniwersalny z rękojeścią z 2-komponentowym uchwytem i końcówką
roboczą, z 1 ostrzem Razar Black, 18 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy 845090

GTIN 4975364111906

Klasa artykułu 83M

Opis

Wykonanie:
Ostrza wysuwane i wsuwane w precyzyjnej metalowej prowadnicy. Niezwykle ostre i trwałe
ostrza wysokiej jakości.
Ergonomiczny uchwyt 2-komponentowy i precyzyjna prowadnica ostrza. Niezawodne ustalanie
ostrza za pomocą radełkowanej śruby. Wielofunkcyjna końcówka prowadnicy ostrza do
otwierania puszek, funkcja wkrętaka, do otwierania pudeł kartonowych itd. Na końcu uchwytu
dodatkowe ostrze z metalu do otwierania pudeł kartonowych. Z 1 odłamywanym ostrzem 8-
członowym (nr 845021 rozm. 10). Szerokość 18 mm.
Część zamienna:
Ostrza zamienne zob. nr 845010; 845015; 845016; 845017; 845018; 845019; 845021; 845023.
długość noża bez ostrza: 182 mm
długość grotu: 100 mm
szerokość grotu: 18 mm
grubość grotu: 0,5 mm
liczba odłamywanych odcinków ostrzy: 8

Opis techniczny

grubość grotu 0,5 mm

długość noża bez ostrza 182 mm

szerokość grotu 18 mm

liczba odłamywanych odcinków ostrzy 8

długość grotu 100 mm
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Rodzaj produktu Nóż introligatorski

Akcesoria

Kabura do noży uniwersalnych 845065

Ostrza odłamywane, zestaw 10 szt., 18 mm „multisharp”
Liczba

845021

Ostrza, zestaw 10 szt., 18 mm, bez miejsc zamierzonego
przełomu „experience”  Liczba

845016

Ostrza odłamywane, zestaw 10 szt., 18 mm „longlife” ze
szlifem falistym Liczba

845012

Pojemnik 845130

Pojemnik mały 845135

Ostrza odłamywane, zestaw 10 szt., 18 mm „experience”
Liczba

845010

Ostrza odłamywane, zestaw 10 szt., 18 mm „multisharp”
Liczba 10

845021 10
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