Karta danych /b Hoffmann Group

Suwmiarki cyfrowe do rowkéw w watach z okragtym gtebokosciomierzem,
Zakres pomiarowy: 150mm

Dane zamodwienia

Numer katalogowy 412772 150
GTIN 4059192057183
Klasa artykutu 43A
Opis

Wykonanie:

Bardzo duzy wyswietlacz LCD z cyframi o wysokosci 11 mm. Zintegrowany, bezprzewodowy
interfejs do przenoszenia danych i-wi. Odporny na kurz i wilgo¢. Uktad pomiarowy REFERENCE
zapisuje i zachowuje ustawiona pozycje zero, nawet po ponownym wigczeniu. Funkcja Lock
zapobiega btedom podczas pomiaréw, spowodowanym przypadkowym nacisnieciem przycisku.
Czas pracy ok. 3 lata.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodga i ochrona przed wnikaniem pytu
(pytoszczelnosc) oraz catkowita ochrona przed dotknieciem.

w dostawie::

Z 1 baterig nr 081560, wielk. CR2032.

Wyp. dodatkowe:

Odbiornik radiowy i-wi nr 498912.

Opis techniczny

odczyt 0,0005 cal
granica btedu 0,03 mm
odczyt 0,01 mm
dtugos¢ szczek 40 mm
wymiar gtebokosci 21,6
zakres pomiarowy 150 mm
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Nr artykutu z bateriami / akumulatorami
Liczba dotaczonych baterii
stopien ochrony IP

zasilanie energia

Zastosowanie bezprzewodowe
norma

wszystkie czesci

materiat

przefaczalny odczyt
zapisywanie wartosci pomiaru
zlacze

Opakowanie

Kalibracja

Technika pomiarowa

Rodzaj produktu

081560 CR2032
1
IP 67
Zasilanie z baterii
Oprogramowanie producenta
Norma zaktadowa
hartowane
Stal szlachetna, INOX
mm / cale
System MAHR Reference-Lock
System radiowy MAHR i-wi
sztywny pojemnik
A1
cyfrowy

Suwmiarki uniwersalne

Ustugi

Kalibracjasuwmiarek, gtebokosciomierzy maks. zakres

pomiarowy 200 mm 021000 200
Kalibracja QAkkSSuwmlarkl, gtebokosciomierze maks. 021010 200
zakres pomiarowy 200 mm

Akcesoria

Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii CR2032 081560 CR2032
Odbiornik radiowy do Mahr i-wi Typ STICK 498912 STICK
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