Karta danych /b Hoffmann Group

Szlifierki rurowe, Typ: SET

Dane zaméwienia

Numer katalogowy 077761 SET
GTIN 4030293187191
Klasa artykutu 03S
Opis

Wykonanie:

wydajna szlifierka taSmowa z mozliwoscia regulacji, z ukladem elektronicznym zapewniajagcym
statg predkos$¢ obrotowa za posrednictwem dynama tachometrycznego, z uktadem tagodnego
rozruchu, blokada przed ponownym uruchomieniem, zabezpieczeniem przed przecigzeniem
i kontrola temperatury. Beznarzedziowa wymiana elementéw systemowych do satynowania i
tasm szlifierskich. Kompletnie odlana forma konstrukcyjna elektroniki zapobiega uszkodzeniom
spowodowanym kurzem. Wysokiej jakos$ci, amortyzowane ramie szlifierskie z 2 rolkami
kierunkowymi do optymalnego opasania rur do maks. 270°.

w dostawie::

1 szlifierka taSmowa BRE14-3 125SET, 1 zestaw tasm szlifierskich BR125, po 1 tasmie
superfinishing S600, S1500, po 1 tasmie $ciernej Meshflex A240, A400, po 5 tasm Sciernych
Coruflex P80, P120, P220, 1 walizka transportowa L-BOXX® 238.

wskazowka:

Tasmy scierne tkaninowe zob. od nr 558408.

Opakowanie: Walizka systemowa (L-Boxx)

oznaczenie producenta: BRE14-3 125SET

pobdr mocy: 1400 W

szerokos$¢ tasmy: 40 mm

dtugosc linki: 760 mm

mozliwa do obrobki @ rury: 125 mm

masa: 3,6 kg

Opis techniczny
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oznaczenie producenta
maksymalna predkosc pity
masa

szerokos¢ tasmy

pobor mocy

mozliwa do obrébki & rury
maks. wibracje wg EN
dtugosc linki

typ

zasilanie energia
Opakowanie

Rodzaj produktu

BRE14-3 125SET
10 mm/s
3,6 kg
40 mm
1400 W
125 mm
0m/s’
760 mm
SET
Zasilanie sieciowe
Walizka systemowa (L-Boxx)

Szlifierki rurowe

Akcesoria

Tasmy scierne, ziarno ceramiczne XK870T ziarnisto$¢ 60
Tasmy scierne, ziarno ceramiczne XK870X ziarnistos¢ 60
Tasmy scierne, ziarno ceramiczne XK870X ziarnistos¢ 120
Tasmy scierne, ziarno ceramiczne XK870T ziarnisto$¢ 80
Tasmy scierne, ziarno ceramiczne XK870X ziarnistos¢ 40
Tasmy scierne, ziarno ceramiczne XK870T ziarnisto$¢ 40
Tasmy scierne, ziarno ceramiczne XK870T ziarnisto$¢ 60
Tasmy scierne, ziarno ceramiczne XK870T ziarnistos¢ 60
Tasmy scierne, ziarno ceramiczne XK870F ziarnisto$¢ 60
Tasmy scierne, ziarno ceramiczne XK870X ziarnisto$¢ 60
Tasmy scierne, ziarno ceramiczne XK870X ziarnistos¢ 40
Tasmy scierne, ziarno ceramiczne XK870T ziarnistos¢ 120

Tasmy scierne, ziarno ceramiczne XK870T ziarnisto$¢ 40

558398 60
558410 60
558410120
558401 80
558409 40
558402 40
558407 60
558404 60
558411 60
558409 60
558430 40
558399 120
558397 40
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Tasmy scierne, ziarno ceramiczne XK870F ziarnistos¢ 120
Tasmy Scierne, ziarno ceramiczne XK870T ziarnistos¢ 80
Tasmy scierne, ziarno ceramiczne XK870X ziarnisto$¢ 80
Tasmy scierne, ziarno ceramiczne XK870T ziarnistos¢ 120
Tasmy Scierne, ziarno ceramiczne XK870T ziarnistos¢ 40
Tasmy scierne, ziarno ceramiczne XK870X ziarnisto$¢ 60
Tasmy scierne, ziarno ceramiczne XK870T ziarnistos¢ 40
Tasmy Scierne, ziarno ceramiczne XK870T ziarnistos¢ 40
Tasmy scierne, ziarno ceramiczne XK870X ziarnistos¢ 120
Tasmy scierne, ziarno ceramiczne XK870T ziarnistos¢ 120
Tasmy scierne, ziarno ceramiczne XK870X ziarnistosc 24
Tasmy scierne, ziarno ceramiczne XK870T ziarnisto$¢ 60
Tasmy scierne, ziarno ceramiczne XK870T ziarnistos¢ 120
Tasmy Scierne, ziarno ceramiczne XK870T ziarnistos¢ 60
Tasmy scierne, ziarno ceramiczne XK870T ziarnistos¢ 120
Tasmy scierne, ziarno ceramiczne XK870X ziarnistosc 24
Tasmy Scierne, ziarno ceramiczne XK870F ziarnistos¢ 120
Tasmy scierne, ziarno ceramiczne XK870T ziarnisto$¢ 40
Tasmy scierne, ziarno ceramiczne XK870T ziarnistos¢ 80
Tasmy Scierne, ziarno ceramiczne XK870T ziarnistos¢ 80
Tasmy scierne, ziarno ceramiczne XK870X ziarnisto$¢ 36
Tasmy scierne, ziarno ceramiczne XK870T ziarnistos¢ 120
Tasmy scierne, ziarno ceramiczne XK870T ziarnistos¢ 60
Tasmy scierne, ziarno ceramiczne XK870T ziarnisto$¢ 80
Tasmy scierne, ziarno ceramiczne XK870X ziarnistos¢ 40
Tasmy Scierne, ziarno ceramiczne XK870X ziarnistos¢ 120
Tasmy scierne, ziarno ceramiczne XK870T ziarnistos¢ 120
Tasmy scierne, ziarno ceramiczne XK870T ziarnistos¢ 40

Tasmy Scierne, ziarno ceramiczne XK870F ziarnistos¢ 60

558408 120
558404 80
558430 80

558404 120
558412 40
558430 60
558398 40
558407 40

558430120

558397 120
558410 24
558401 60

558407 120
558399 60

558414120
558430 24

558411120
558414 40
558399 80
558414 80
558409 36

558401 120
558414 60
558398 80
558410 40

558409 120

558402 120
558404 40
558408 60
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Tasmy scierne, ziarno ceramiczne XK870T ziarnistos¢ 80
Tasmy scierne, ziarno ceramiczne XK870X ziarnisto$¢ 80
Tasmy scierne, ziarno ceramiczne XK870F ziarnistos$¢ 80
Tasmy scierne, ziarno ceramiczne XK870T ziarnistos¢ 80
Tasmy scierne, ziarno ceramiczne XK870X ziarnisto$¢ 36
Tasmy scierne, ziarno ceramiczne XK870T ziarnisto$¢ 40
Tasmy scierne, ziarno ceramiczne XK870T ziarnistos¢ 60
Tasmy scierne, ziarno ceramiczne XK870T ziarnisto$¢ 60
Tasmy scierne, ziarno ceramiczne XK870X ziarnisto$¢ 36
Tasmy scierne, ziarno ceramiczne XK870F ziarnistos¢ 80
Tasmy scierne, ziarno ceramiczne XK870T ziarnisto$¢ 80
Tasmy scierne, ziarno ceramiczne XK870T ziarnistos¢ 120
Tasmy scierne, ziarno ceramiczne XK870X ziarnistos¢ 80
Tasmy scierne, ziarno ceramiczne XK870T ziarnisto$¢ 40
Tasmy scierne, ziarno ceramiczne XK870T ziarnisto$¢ 80
Tasmy scierne, ziarno ceramiczne XK870T ziarnistos¢ 120

Tasmy scierne, ziarno ceramiczne XK870T ziarnisto$¢ 60

/% Hoffmann Group

558407 80
558409 80
558408 80
558412 80
558430 36
558399 40
558412 60
558397 60
558410 36
558411 80
558402 80

558412120

558410 80
558401 40
558397 80

558398 120

558402 60
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