Karta danych /b Hoffmann Group

HOLEX

Pilniki obrotowe - zestaw 8-el., uzebienie INOX - zgrubne, HM, liczba frezow
rotacyjnych: 8

Dane zamédwienia

Numer katalogowy 5471158
GTIN 4062406255060
Klasa artykutu 52D
Opis

Wykonanie:

Innowacyjna geometria zebow umozliwia bardzo duza wydajnos¢ skrawania, przy
jednoczesnie spokojnej pracy i dobremu prowadzeniu. Bardzo dobre tworzenie wiérow i
jakos¢ powierzchni, mate nagrzewanie materiatu (nie powstajg naloty). @ chwytu 6mm.
Zastosowanie:

Zoptymalizowane pod katem obrobki stali austenitycznych, nierdzewnych i
kwasoodpornych, miekkich stopow tytanu i metali niezelaznych.

w dostawie::

Po 1 szt. nr 547250, wielk. A0616; A1020; A1225; C1225; D1009; G0820; F1225; L1020.

Opis techniczny

Stopien wielkosci uzebienia zgrubne
oznaczenie uzebienia INOX
Materiat ostrza HM

@ chwytu 6 mm
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Karta danych /b Hoffmann Group

liczba frezéw rotacyjnych 8

Rodzaj produktu Pilniki obrotowe

Dane uzytkownika

przydatnos¢ V. kod ISO
Al/ Mg nadaje sie warunkowo
INOX nadaje sie
Ti nadaje sie warunkowo
CuZn nadaje sie warunkowo
Akcesoria
Pilniki obrotowez uzebieniem INOX — zgrubne Typ D1009 547250 D1009
Pilniki obrotowez uzebieniem INOX — zgrubne Typ A0616 547250 A0616
Pilniki obrotowez uzebieniem INOX — zgrubne Typ G0820 547250 G0820
Pilniki obrotowez uzebieniem INOX — zgrubne Typ F1225 547250 F1225
Pilniki obrotowez uzebieniem INOX — zgrubne Typ A1225 547250 A1225
Pilniki obrotowez uzebieniem INOX — zgrubne Typ L1020 547250 L1020
Pilniki obrotowez uzebieniem INOX — zgrubne Typ C1225 547250 C1225
Pilniki obrotowez uzebieniem INOX — zgrubne Typ A1020 547250 A1020
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