Karta danych /b Hoffmann Group

HAtlas Copco
I

Szlifierki proste pneumatyczne G2414, tulejki zaciskowe o @ 6 mm krotkie,
Typ:S150

Dane zamowienia

Numer katalogowy 079447 S150
GTIN 7322590019846
Klasa artykutu O3R
Opis

Wykonanie:

Wydajna i solidna szlifierka prosta o duzej mocy i spokojnej pracy. Wytgcznik bezpieczenstwa
zapobiega niezamierzonemu wtgczeniu. Maksymalne predkosci obrotowe, optymalne do
kazdego zastosowania, od 8500 do 25000 obr./min.

krétka konstrukcja, dtugos¢ 215 mm.

@ tulejki zaciskowej 6mm.

w dostawie::

Z koniecznymi ztgczkami

Czes¢ zamienna:

Wybrane zestawy serwisowe: zestawy czesci zamiennych do konserwacji i utrzymania
dostepne sg na zamowienie dla wiekszosci narzedzi pneumatycznych Atlas Copco.

Opis techniczny

oznaczenie producenta G2414 5150
masa 0,78 kg
maks. wibracje wg EN 2,5 m/s?
poziom natezenia dzwieku przy pracy 76 dB(A)
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moc przekazywana

maksymalne zapotrzebowanie powietrza
maksymalna predkos¢ obrotowa
zalecana $rednica weza (& wewn.)
przytacze pneumatyczne

gwint przytaczeniowy

Rodzaj produktu

850 W
432 |/min
15000 min’
13 mm
3/8 cal
BSP

Szlifierki proste

Akcesoria

Tulejki zaciskowe do szlifierki prostej & tulei zaciskowej 6
mm
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© Hoffmann GmbH Qualitdtswerkzeuge 03.04.2024 22:25

2/2



