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ZEISX

Mikroskopy stereoskopowe STEMI 305 z wyjsciem kamery, Typ: 305TRINO

& o=
Dane zamoéwienia

Numer katalogowy 491836 305TRINO
GTIN 2050001932624
Klasa artykutu 49B

Opis

Wykonanie:

Mikroskop stereoskopowy daje tréjwymiarowy, jasny i ostry obraz. Konstrukcja Greenough
zapewnia wysoka jakos¢ obrazu. Zintegrowane, pionowe zrédto $wiatta LED. Rozstaw oczu
i kompensacja wady wzroku do indywidualnego nastawienia. Uchwyt do uzytku przenosnego.
Statyw do o$wietlenia swiattem zimnym, sterowanie o$wietleniem za pomoca lusterka, ptaska
podstawa o$wietlenia swiattem przechodzacym (pole jasne / ciemne), kolumna z mechanizmem
przesuwu, odcinek przesuwu 145 mm Z dodatkowg lampga do o$wietlenia punktowego K LED
zzoomem i regulacjg wysokosci strumienia swiatta. Ze zintegrowanym wyjsciem do kamery C-
Mount

Wyp. dodatkowe:

AxioCam 491852491853

Wyposazenie polaryzacyjne do oswietlenia swiattem punktowym i przechodzacym.
Nasadkowy uktad optyczny 0,75x / 1,5x / 2,0x na zamdwienie.

wskazowka:

Dostepne opcje: wersja ze zintegrowang kamerg i routerem. wersja bez oswietlenia swiattem
przechodzacym

Powiekszenie (x-krotne): 8 - 40

zoom:5: 1

@ pola widzenia: 29 mm

okular: PL 10x

© Hoffmann GmbH Qualitatswerkzeuge 22.07.2022 22:27 1/2



Karta danych /b Hoffmann Group

Odlegtos¢ robocza: 110 mm

Opis techniczny

zoom 5:1

okular PL 10x

@ pola widzenia 29 mm
Odlegtosc robocza 110 mm
Powiekszenie (x-krotne) 8-40
zasilanie energig Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu Mikroskop stereoskopowy
Akcesoria

Kamera mikroskopowa AxioCam 105 color Typ 105C 491853 105C
Muszle oczne, para 491832
Kamera mikroskopowa AxioCam ERc5s Typ ERC5S2 491852 ERC5S52
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