
Karta danych

TextFlow 12

Stroboskopy ręczne LED, Typ: 476

Dane zamówienia

Numer katalogowy 471200 476

GTIN 4029547001772

Klasa artykułu 47B

Opis

Wykonanie:
Wysoka dokładność ustawienia i stabilność dzięki dynamicznie reagującemu pokrętłu. Duże
natężenie światła dzięki zoptymalizowanemu energetycznie obwodowi elektronicznemu i
wydajnej ksenonowej lampie błyskowej. Funkcja pamięci (zapis ostatniej wartości w momencie
wyłączenia). Wejście wyzwalające do synchronizacji sekwencji błysków. Gniazdo statywu w
obudowie. Czas pracy akumulatora wynosi min. 2 godziny.
Zastosowanie:
Możliwość pomiaru bardzo małych obiektów lub w trudno dostępnych miejscach – bez
konieczności przerywania eksploatacji. Optymalne rozwiązanie do pomiaru prędkości obrotowej
oraz przeglądu części poruszających się z wysoką częstotliwością.
w dostawie::
Wraz z walizką transportową, ładowarką z 4 adapterami krajowymi i wtyczką do przekazywania
sygnału wyzwalającego.

Opis techniczny

wysokość 50 mm

zasilanie energią Zasilanie z baterii
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temperatura otoczenia 0 - 40 °C

Liczba dołączonych baterii 6

granica błędu 0,01 (±1 cyfr.) %

Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081561 LR6

szerokość 65 mm

zakres pomiarowy 30 - 12500 min-1

długość 240 mm

masa 415 g

Kalibracja I2

Rodzaj produktu Stroboskop

Usługi

KalibracjaObrotomierz / Stroboskop Typ D 027900 D

Akcesoria

Baterie alkaliczno-manganowe wielkość międzynarodowa
LR6

081561 LR6
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