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Pistolety wydmuchowe, Typ: STAR

Dane zamówienia

Numer katalogowy 080120 STAR

GTIN 4047322129336

Klasa artykułu 08A

Opis

Wykonanie:
Pistolet wydmuchowy o dużej mocyz precyzyjną regulacją; o 3-krotnie większej sile
wydmuchiwania w porównaniu z tradycyjnymi pistoletami.
Uniwersalne zastosowanie, do ciśnienia roboczego 10 barów.
w dostawie::
Ze złączką wtykową i końcówką węża 9 mm.
wskazówka:
Odpowiedni uchwyt pistoletu wydmuchowego patrz nr 080263 H1 i 955750.

Opis techniczny

typ STAR

wydajność przepływu przy 6 bar 680 l/min

maks. ciśnienie robocze 10 bar

Rodzaj produktu Pistolet
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Akcesoria

Przedłużka rurowa do pistoletu wydmuchowego długość
300 mm

080134 300
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