Karta danych

/b Hoffmann Group

WOEX 040304 S, HB7635, Typ: ST900

Dane zamowienia

Numer katalogowy
GTIN
Klasa artykutu

232520 ST900
4045197346469
21E

Opis

Pasujedo:

GARANT Wiertfa z ptytkami skrawajgcymi nr 232298 / 2300 / 2302 / 2310.

Strategia skrawania: MTC
posuw f: 0,13 mm/obr.

Opis techniczny

posuw f 0,13 mm/obr.

liczba wymian/ostrzy 3

Kod ISO wymiennej ptytki skrawajacej WOEX 040304 S

Gatunek HB7635

Materiat ostrza HM

Strategia skrawania MTC

Rodzaj produktu Wiercenie
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Karta danych

/b Hoffmann Group

Dane uzytkownika

Stal < 500 N/mm?

Stal < 750 N/mm?

Stal < 900 N/mm?

Stal INOX < 900 N/mm?
Stal INOX > 900 N/mm?
Ti > 850 N/mm?

maksymalnie na mokro

przydatnos¢
nadaje sie
nadaje sie
nadaje sie
nadaje sie
nadaje sie warunkowo
nadaje sie warunkowo

nadaje sie

V.
275 m/min
275 m/min
215 m/min
165 m/min
165 m/min

80 m/min

kod ISO

nw < Z T o
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