Karta danych /5 Hoffmann Group

0l KYDCERA
WNGA 080404, KBNO5M, Typ: ME

Dane zamoéwienia

Numer katalogowy 255685 ME
GTIN 4960664599349
Klasa artykutu 25H
Opis

Wykonanie:

ptytki skrawajace z CBN, powlekane MEGACOAT. MultiEdge; kazda ptytka skrawajaca z 2 lub 3
ostrzami.

Gatunek: KBNO5M

rodzaj krawedzi skrawajacej: ME

gtebokos¢ skrawania a,: 0,05 - 0,2 mm

posuw f: 0,1 - 0,2 mm/obr,

predkos¢ skrawania v, zastosowanie gtéwne: 120 - 200 m/min

Opis techniczny

posuw f 0,1-0,2 mm/obr,
promien naroza 0,4 mm
gtebokosc¢ skrawania a, 0,05-0,2 mm
Warunki skrawania ciagly
rodzaj krawedzi skrawajacej ME
predkos¢ skrawania v, zastosowanie gtéwne 120 - 200 m/min
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Gatunek KBNO5M
przyporzadkowanie do obrébki wykanczajacej/zgrubnej Obrébka wykanczajaca
Materiat ostrza CBN

Kod ISO wymiennej ptytki skrawajacej WNGA 080404
liczba wymian/ostrzy 3

Atrybut nazwy produktu KBNO5M

Rodzaj produktu Wymienna plytka

skrawajgca do toczenia

Dane uzytkownika

przydatnos¢ V. kod ISO
Stal < 55 HRC nadaje sie
Stal < 60 HRC nadaje sie
Stal < 67 HRC nadaje sie
ciagle nadaje sie
nieregularnie nadaje sie warunkowo
suchy nadaje sie

© Hoffmann GmbH Qualitdtswerkzeuge 07.12.2022 22:25 2/2



