Karta danych /b Hoffmann Group

Wytaczaki stalowe, lewe, 8 chwytu / wielkos¢ ptytki: 12/06mm

Dane zamodwienia

Numer katalogowy 260033 12/06
GTIN 4045197652324
Klasa artykutu 21T

Opis techniczny

Przesuniecie osi L; 9 mm
pasujaca wymienna ptytka skrawajaca CC..0602..
kod ISO uchwytu A12L SCLCR/LO6
sruby mocujace 269028 22
wielk. ptytki 6 mm
minimalna & otworu wstepnego D, 16 mm
dtugos¢ catkowita L 140 mm
wysokos¢ mocowania L, 11 mm

Kat ustawienia kK 95 stopni

@ chwytu D 12 mm
norma Norma zaktadowa
rodzaj zastosowania lewe
Wewnetrzna gtebokos¢ toczenia do 3xD
chtodzenie wewnetrzne tak
zastosowanie Toczenie wzdtuzne wewnetrzne
Rodzaj produktu Wytaczaki
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Karta danych /b Hoffmann Group

Akcesoria
Sruby mocujace Typ 22 269028 22
Bit PrecisionBit do srub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8 674248 TX8

Wkretak dynamometrycznyze skalg, uchwyt grotéw

wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm SRRy 200
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