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Lutownica uniwersalna Multi-TC z regulacją temperatury, moc grzewcza: 75W

Dane zamówienia

Numer katalogowy 082150 75

GTIN 4003008065664

Klasa artykułu 04C

Opis

Wykonanie:
Wydajna, uniwersalna lutownica, z dokładnym czujnikiem temperatury, umieszczonym
bezpośrednio pod podgrzewaną od wewnątrz końcówką. Połączenie bezpośredniego pomiaru
temperatury z wbudowanym w uchwyt precyzyjnym elektronicznym regulatorem umożliwia
zarówno profesjonalne, b. precyzyjne lutowanie wrażliwych elementów, jak i użycie lutownicy do
zastosowań o dużym zapotrzebowaniu na ciepło.
Zastosowanie:
Do przenośnego zastosowania w pracach serwisowych, konserwacyjnych i naprawach. ERSA
Multi-TC ma zakres funkcji dużej stacji lutowniczej, ale nie ma galwanicznego oddzielenia.

Opis techniczny

moc nagrzewania 285 W

moc grzewcza 75 W

zakres regulacji temperatury końcówki lutowniczej 250 - 450 °C

masa bez przewodu 60 g

Czas podgrzewania ca. 34 s

zasilanie energią Zasilanie sieciowe

Rodzaj produktu Kolby lutownicze

Akcesoria
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Druty lutownicze bez ołowiu, Sn96,5Ag3,0Cu0,5, szpula
250 g drutu lutowniczego 1,5 mm

082365 1,5

Pompka do odsysania lutu PDD03, tworzywo antystatyczne 082355

Końcówki do lutowania oznaczenie producenta BDLF 082400 BDLF

Druty lutownicze bez ołowiu, Sn96,5Ag3,0Cu0,5, szpula
250 g drutu lutowniczego 1 mm

082365 1

© Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge 28.02.2024 22:26 2/2


