Karta danych /b Hoffmann Group

HOLEX

Bezdotykowy probnik napiecia

Dane zamodwienia

Numer katalogowy 473011
GTIN 4045197838742
Klasa artykutu 421

Opis

Wykonanie:

Zwarta obudowa z dwéch rodzajow tworzywa sztucznego, z wmontowang latarka diodowa.
Koncowka z optycznymi wskazaniami napiecia, zmiana koloru (zielony na czerwony), dodatkowy
sygnat akustyczny. tatwy do przenoszenia, pasuje do kazdej kieszeni.

Dodatkowe o$wietlenie miejsc pomiarowych i tryb 12V z niskimi napieciami.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodg i ochrona przed wnikaniem pytu
(pytoszczelnosc) oraz catkowita ochrona przed dotknieciem.

Zastosowanie:

Bezdotykowe wykrywanie napiecia w przewodach, np. w kablach, gniazdach wtykowych,
puszkach przytagczeniowych itp.

Norma:

IEC/EN 61010-1.

w dostawie::

W komplecie 2 baterie nr 081551, wielk. LR3.

Opis techniczny

kategoria przepiecia CATIV/ 1000V
stopien ochrony IP IP 67
zakres wskazan napiecia AC 12-1000V
Liczba dofaczonych baterii 2

Nr artykutu z bateriami / akumulatorami 081561 LR3
zasilanie energia Zasilanie z baterii
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Rodzaj produktu Prébniki napiecia

Akcesoria

E;;erle alkaliczno-manganowe wielko$¢ miedzynarodowa 081561 LR3
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