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Waldmann [l
Lupa prostokatna z podswietleniem diodowym, bez podstawy, Typ: 2

X

Dane zamoéwienia

Numer katalogowy 4915212
GTIN 4013330089412
Klasa artykutu 49A
Opis

Wykonanie:

LED zapewnia nieoslepiajace i rownomierne oswietlenie obszaru roboczego. Ramie

wysiegnikowe ruchome dowolnie. Sprezyna utrzymuje lampki w dowolnej pozyciji.

- Ulepszone, szlifowane i odporne na zarysowania soczewki szklane. Przechylane.

- Prostokatna lampa warsztatowa zapewniajaca silne, rownomierne oswietlenie duzych
powierzchni za pomoca 54 LED6w. Pobdr mocy jedynie 12 W, natezenie swiatta 6000 Lx,
stopniowana. LEDy o zywotnosci do 50 000 h.

- Przelaczanie segmentow do rozpoznania najdrobniejszych struktur i btedow. W
zaleznosci od zastosowania mozna wybrac oswietlenie bez lub z tworzeniem sie cienia.

- Duze pole widzenia.

w dostawie::

Ostona i zacisk z tworzywa sztucznego.

Wyp. dodatkowe:

Stopka nr 491660, zacisk nr 491670.

wskazowka:

Ta lampa ma wbudowane diody LED. Wymiana diod LED nie jest mozliwa.

dtugos¢ soczewki: 162 mm

szerokos¢ soczewki: 105 mm

Powiekszenie (x-krotne): 1,75

wysieg: 900 mm

dtugos¢ gtowicy: 298 mm
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szerokos$¢ gtowicy: 194 mm

Opis techniczny

szerokos¢ gtowicy
szerokos$¢ soczewki
wysokos¢ gtowicy
wysieg

masa

dtugos¢ soczewki
dtugos¢ gtowicy
Powiekszenie (x-krotne)
zasilanie energig
Zrédto swiatla
Wymienne zrodto swiatta

Rodzaj produktu

194 mm

105 mm

75 mm

900 mm
2 kg

162 mm

298 mm
1,75

Zasilanie sieciowe
Modut LED

nie

Oprawa oswietleniowa do lupy

Akcesoria

Zaciski stotowe do lamp nr 491521 /1494 / 1496 Typ

Noga stotowa do oprawy oswietleniowej do lupy nr
491521

491670

491660
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