Karta danych /b Hoffmann Group

Sciernica do przecinania HOLEX Pro BARDZO WASKIE, @ tarczy: 230mm

HOLEX Pro

Dane zamoéwienia

Numer katalogowy 563550 230
GTIN 4045197157621
Klasa artykutu 52M
Opis

Wykonanie:

- ziarno, spoiwo, aktywne dodatki scierne jak rowniez zbrojenie sciernic do przecinania
saoptymalnie dostosowane do przeznaczenia pod wzgledem wysokiej wydajnosci
przecinania i trwatosci

- waskie Sciernice do przecinania (0,8 mm/ 1,0 mm / 1,6 mm) nadaja sie zwlaszcza do
szybkiego ciecia z malg iloscig zadziorow i z niewielkim nagrzewaniem. W szlifierkach
katowych starszego typu nalezy dodatkowo sprawdzi¢ zamocowanie tarczy. Sciernice do
przecinania o grubosci powyzej 2,0 mm maja zwiekszona stabilno$¢ boczng, sztywnos¢ i
trwatos¢

- ksztalty: sciernice do przecinania proste (ksztatt 41) albo odsadzone (ksztatt 42)

Niewielka grubos¢ ciernicy zapewnia szybkie, niemeczace ciecie.

Zastosowanie:

Do przecinania na szlifierkach katowych elektrycznych i pneumatycznych z maksymalng

predkoscig skrawania Vc = 80 m/s.

Specyfikacja:

A60P-BF.

wskazowka:

Grubosc tarczy powinna wynosic¢ co najmniej 20% grubosci przecinanego materiatu. Stosowac

tarcze do przecinania INOX o zmniejszonej predkosci skrawania.
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Opis techniczny

maksymalna predkos¢ obrotowa
opis ksztattu

grubos¢ tarczy

Ksztatt

@ otworu

specyfikacja

@ tarczy

dla grubosci materiatu
oznaczenie ziarnistosci
zawartosc zelaza, siarki i chloru
zalecany kat przytozenia
zoptymalizowane dla materiatu
Maszyna napedowa

maks. predko$¢ obwodowa

Rodzaj produktu

6600 min’'
prosty
1,9 mm

41
22,23 mm
A60P-BF
230 mm
57 mm
A
<0,1%

90 stopni

stal
Szlifierki katowe
80 m/s

Tarcze Scierne do przecinania

Dane uzytkownika

przydatnos¢ V. kod ISO

Al/ Mg nadaje sie warunkowo

Stal < 900 N/mm? nadaje sie

Stal < 1400 N/mm? nadaje sie

Stal < 55 HRC nadaje sie

Stal < 60 HRC nadaje sie

Stal < 67 HRC nadaje sie

INOX nadaje sie

Ti nadaje sie warunkowo
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zeliwo szare

(sferoidalne) nadaje si¢ warunkowo

CuZn nadaje sie warunkowo

tworzywo sztuczne,
tworzywo sztuczne
wzmochione wtéknem
szklanym

nadaje sie warunkowo

suchy nadaje sie

/b Hoffmann Group

Akcesoria

Kotnierz mocujacy do tarcz $ciernych do przecinania &
kotnierza 76 mm

563990 76
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