Karta danych

/% Hoffmann Group

Pilniki obrotowe Z5 — drobne, HM, Typ: G0613

Dane zamowienia

Numer katalogowy
GTIN
Klasa artykutu

546800 G0613
4045197156617
51D

Opis

Wykonanie:

Frezy trzpieniowe GARANT produkowane sg z wysokowydajnych gatunkow weglikow
spiekanych o duzej ciggliwosci i bardzo duzej stabilnosci ostrzy, wytgcznie na
najnowoczes$niejszych obrabiarkach CNC. Chwyty tych frezéw sg stalowe, jezeli srednica gtéwki
jest wieksza od srednicy chwytu. W innym przypadku frezy wykonane catkowicie z HM.

Pilniki obrotowe, miniaturowe HM z chwytem 3 mm.

Zastosowanie:

Do niemal wszystkich materiatéw przy obrébce recznej lub za pomoca robotow przemystowych.
Do usuwania zadzioréw, fazowania krawedzi, szlifowania, wygtadzania spoin i obrabiania

ptaszczyzn.

Opis techniczny

opis ksztattu tukowy ostry
Stopien wielkosci uzebienia drobny

& gtowki 6 mm
Ksztatt G0613
dtugosc catkowita 43 mm
oznaczenie uzebienia Z5

@ chwytu 3mm
dtugos¢ gtéowki 13 mm
Seria Uzebienie Z5
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Karta danych /b Hoffmann Group

Materiat ostrza HM

Rodzaj produktu Pilniki obrotowe

Dane uzytkownika

przydatnos¢ V. kod ISO
Stal < 900 N/mm? nadaja sie
Stal < 1400 N/mm? nadaja sie
Stal < 55 HRC nadaja sie
Stal < 60 HRC nadaja sie warunkowo
INOX nadajg sie warunkowo
Ti nadaja sie warunkowo

zeliwo szare

(sferoidalne) nadajq sie warunkowo
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