Karta danych /b Hoffmann Group

HOLEX

Sciernice wachlarzowe, (A), ziarno 120,, @ gtéwkixszerokosé gtéwki:
20X10mm

Dane zamdwienia

Numer katalogowy 554300 20X10
GTIN 4045197437211
Klasa artykutu 52E
Opis

Wykonanie:

Listki wachlarza umieszczone wokét osi narzedzia.

listki pokryte korundem zwykiym (A).

Zastosowanie:

Przede wszystkim do obrébki wykanczajacej i polerowania duzych promieni przy produkgji
narzedzi i form, przy produkcji zbiornikéw i instalacji. Listki $ciernicy dopasowujg sie do ksztattéw
obrabianych powierzchni.

Opis techniczny

maksymalna predkos¢ obrotowa 28000 min’’
szerokosc¢ gtéwki 10 mm
ziarnistos¢ 120
zalecana predkos$¢ obrotowa 20000 min”

@ chwytu 3mm

& gtowki 20 mm
Materiaty scierne ziarna korundu (A)
oznaczenie ziarnistosci A

Atrybut nazwy produktu ziarno 120,
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Karta danych

Rodzaj produktu

/b Hoffmann Group

Sciernice wachlarzowe,

Dane uzytkownika

Al/ Mg
Stal < 900 N/mm?
Stal < 1400 N/mm?

przydatnos¢
nadaje sie
nadaje sie

nadaje sie warunkowo

V. kod ISO

Stal < 55 HRC nadaje sie
Stal < 60 HRC nadaje sie warunkowo
zeliwo szare nadaje sie warunkowo
(sferoidalne) J€ S
CuZn nadaje sie
tworzywo sztuczne,
tworzywo sztuczne L

. ) nadaje sie
wzmocnione wiéknem
szklanym
drewniane nadaje sie
suchy nadaje sie
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