Karta danych /b Hoffmann Group

Fibrowe krazki scierne Cubitron™ Il (CER) 982C, @ 125 mm, ziarnistosc¢: 60

Dane zamoéwienia

Numer katalogowy 566485 60
GTIN 30051141276244
Klasa artykutu 53F

Opis

Wykonanie:

Precyzyjnie uformowane, wysokowydajne scierniwo w produktach 3M™ sktada sie ze
zdefiniowanych, ceramicznych ostrostupéw, ustawionych optymalnie na podtozu. Znacznie
wieksza wydajnos¢ przy bardzo duzej trwatosci i rownomiernej obrébce wykanczajacej
powierzchnie.

Wytrzymate, ale bardzo gietkie wulkanizowane krazki fibrowe , otwér 22,23 mm i naciecie
krzyzowe.

Typ ostrza Cubitron™ Il. Maksymalna wydajnos¢ szlifowania.

Zastosowanie:

Do obrébki stali i metali niezelaznych.

Do szlifierek katowych o maksymalnej predkosci obwodowej 80 m/s z talerzami nr 566690 /
566692. Ostre $cierniwo umozliwia przyjemnga, ergonomiczna prace przy niewielkim nacisku.
Krazki fibrowe 3M™ o duzej wydajnosci stanowia jednoczesnie alternatywe dla sciernic do
obrébki zgrubnej i wachlarzowych tarcz szlifierskich.

Opis techniczny

oznaczenie producenta 982 C
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ziarnistosc

@ tarczy

Seria

Materiaty Scierne

oznaczenie ziarnistosci
podtoze Scierniwa

zawartosc zelaza, siarki i chloru
Atrybut nazwy produktu

@ otworu

zoptymalizowane dla materiatu
zoptymalizowane dla materiatu

zoptymalizowane dla materiatu

60
125 mm
Cubitron™Il
Cubitron™ I
ceramiczne,
wulkanizowane krazki fibrowe
<0,1%
@125 mm
22,23 mm
stal
zeliwo

metale niezelazne i kolorowe

maks. predko$¢ obwodowa 80 m/s
maksymalna predkos¢ obrotowa 12200 min
Rodzaj produktu Krazek fibrowy
Dane uzytkownika
przydatnos¢ V. kod ISO
Al/ Mg nadaje sie warunkowo
Stal < 900 N/mm? nadaje sie
Stal < 1400 N/mm? nadaje sie
Stal < 55 HRC nadaje sie
Stal < 60 HRC nadaje sie
Stal < 67 HRC nadaje sie
INOX nadaje sie warunkowo
Ti nadaje sie warunkowo
zeliwo szare S
(sferoidalne) nadaje sie
CuZn nadaje sie
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suchy nadaje sie

Akcesoria

Talerze szlifierskie do fibrowych krazkéw $ciernych,twarde/
z zebrami chtodzacymi @ zewnetrzna 125 mm

Talerze szlifierskietwarde/z zebrami chtodzacymi &
zewnetrzna 125 mm

Talerze szlifierskie do fibrowych krazkéw
sciernych,elastyczne/gtadkie @ zewnetrzna 125 mm

566690 125

566672 125

566692 125
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