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Manometr cyfrowy, Zakres wskazań:: 0-10bar

Dane zamówienia

Numer katalogowy 080031 0-10

GTIN 4047322540162

Klasa artykułu 08A

Opis

Wykonanie:
Manometr cyfrowy z podświetlaniem tła w stabilnej obudowie z tworzywa sztucznego do
monitorowania i pomiaru ciśnień w suchym, niezaolejonym powietrzu sprężonym oraz
nietrujących i nieagresywnych gazach.
3-pozycyjny, 7-segmentowy wskaźnik LCD z podświetleniem.
w dostawie::
Wraz z baterią guzikową CR2032.
wskazówka:
Odpowiednie baterie guzikowe zob. art. nr 081560 CR2032.

Opis techniczny

Zakres wskazań manometru 0 - 10 bar

długość 30 mm

szerokość 30 mm

wysokość 36,8 mm

gwint przyłączeniowy gw. zewn. 1/4 cal

Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 CR2032
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Liczba dołączonych baterii 1

zasilanie energią Zasilanie z baterii

Rodzaj produktu Manometry hydrauliczne
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