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Nauszniki kapsutowe Bilsom® Viking®, typ:

Dane zamoéwienia

Numer katalogowy 097763
GTIN 7312550109250
Klasa artykutu 09A
Opis

Wykonanie:

Nauszniki kapsutowe z elastycznym kabtakiem uniwersalnym dla r6znych pozycji noszenia jak: na
gtowie, na karku i pod broda. Dodatkowa tasma do mocowania na gtowie zapewnia bezpieczne
trzymanie. Umozliwia to tatwe taczenie z innymi srodkami ochrony indywidualnej (hetm lub
ochrona drég oddechowych). Z systemem Air Flow Control™, zapewniajagcym optymalny stopien
ttumienia we wszystkich zakresach czestotliwosci. Opaska czotowa wentylowana od wewnatrz,
zmniejszajaca nacisk na gtowe, aktywnie oddychajaca w cieptym lub wilgotnym srodowisku.
Elektryczny sposéb konstrukcji, nadajacy sie do wszystkich obszaréw roboczych, w szczegélnosci
do prac elektrycznych. SNR=30dB (H=32dB, M=28 dB, L =21 dB).

wskazowka:

Zestawy higieniczne do Bilsom® Viking® zob. nr 097761.

wartos¢ SNR (stopnien ttumienia): 30 dB(A)

Opis techniczny

wartos¢ SNR (stopnien ttumienia) 30 dB(A)

Seria Viking

Rodzaj produktu Nauszniki kapsutowe
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