
Karta danych

TextFlow 12

Grzechotka przełączalna, drobnozębna, 3/8 cala, z wypychaczem i uchwytem
obrotowym

Dane zamówienia

Numer katalogowy 635220

GTIN 3148517944619

Klasa artykułu 63V

Opis

Wykonanie:
Przy stosowaniu tradycyjnym - kąt roboczy 6°, przy stosowaniu pokrętła kąt roboczy 0°. Z
wypychaczem i tarczką przełączającą tryb pracy w prawą lub w lewą stronę.
Norma:
Außenvierkante nach DIN 3120-A 10 mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach DIN 3120-C
10 mit Rillen.
Pasuje do :
Nasadki do narzędzi ręcznych.
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8 cal
liczba zębów: 60

Opis techniczny

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 3/8 cal

długość całkowita 235 mm

liczba zębów 60

kąt roboczy 0 - 6 stopni

Rodzaj produktu Zapadka
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