Karta danych /b Hoffmann Group

= TESA

Indukcyjne czujniki pomiarowe dtugosci, promieniowe zestaw 10-elem., Typ:
GT62

=N
Dane zamodwienia
Numer katalogowy 434786 GT62
GTIN 7630041113471
Klasa artykutu 45A
Opis

Wykonanie:

Czujniki pomiaroweo duzym zakresie pomiarowym.

Precyzyjne czujniki pomiaru dtugosci, o réznorodnym zastosowaniu.

- precyzyjny trzpien pomiarowy prowadzony na kulce

- wysoka doktadnos$¢ pomiaru dzieki elektronicznemu wzmacnianiu sygnatu
pomiarowego

- chwyt mocujacy @ 8 mm, mozliwo$¢ mocowania na catej dlugosci

- odporny na wahania temperatury i sity boczne dzieki utozyskowaniu w tozyskach
kulkowych

- bardzo dobre ekranowanie elektromagnetyczne.

Czujniki pomiarowe dtugosci TESA charakteryzuja sie wysoka powtarzalnoscia pomiaréw i

trwatoscia.

Zaleta:

dzieki mieszkowi ochronnemu Viton nadajg sie szczegdlnie do zastosowan w obecnosci

chtodziwa i srodkéw smarnych. Nadaja sie zwtaszcza do wielopunktowych przyrzadow

pomiarowych.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunkéw i ochrona przed wnikaniem

pytu (pytoszczelnos¢) oraz catkowita ochrona przed dotknieciem.

Zastosowanie:

Mozliwos¢ uniwersalnego zastosowania do wszystkich pomiaréw wymagajacych wysokiej

doktadnosci, szczegolnie w warunkach produkcyjnych i warsztatowych.

w dostawie::

Zestaw 10 szt. X trzpieni pomiarowych nr 434785.
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Wyp. dodatkowe:

Koncowki pomiarowe, sprezyny wywierajgce nacisk pomiarowy.

Opis techniczny

Kompatybilnos¢

powtarzalnos¢

zakres pomiarowy

Unoszenie trzpienia pomiarowego

odchytka liniowosci (L = odcinek pomiaru w mm)
nacisk mierniczy w elektrycznym punkcie zerowym
Miech ochronny

odcinek przesuwu sworznia pomiarowego

stopien ochrony IP

Kalibracja

Rodzaj produktu

TESA
0,05 pm
+5 mm
mechaniczne/podcisnieniowe
1+4xLum
09N
Viton
10,3 mm
IP 65
Cena na zapytanie ofertowe
Wodzik
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