Karta danych /b Hoffmann Group

m Wera

B e
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] "|, TTITITY
LLLEL B FEETRRE

LTI

Dane zamoéwienia

Numer katalogowy 676225
GTIN 4013288183934
Klasa artykutu 63H
Opis

Wykonanie:

Zestawy Kraftform Kompakt®, ztozone z najczesciej uzywanych bitéw i uchwytu do pracy
recznej i do wkretarek. Uchwyt wkretaka Kraftform z uchwytem szybkowymiennym do bitéw
1/4 cala z chwytem C6,3i E 6,3.

Zawartosc:

Bity, dtugos¢ 89 mm, E 6,3, do srub z gtéwka Phillips: Po 1 szt. nr 674200 rozm. 1/89; 2/89; 3/89
Bity, dtugos¢ 89 mm, E 6,3, do Srub Pozidriv: Po 1 szt. nr 674220 rozm. 1/89; 2/89; 3/89

Bity, dtugos$¢ 89 mm, E 6,3, do $rub z gniazdem 6-katnym: Po 1 szt. nr 674247 rozm. 3/89; 4/89;
5/89; 6/89

Bity, dtugos¢ 89 mm, E 6,3, do srub Torx® wewn. z trzpieniem: Po 1 szt. podobne do nr 674250,
rozm. TX10/89; TX15/89; TX20/89; TX25/89; TX30/89

Bity, dtugos¢ 89 mm, E 6,3, do Srub ptaskich: 1 szt. nr 674260 wielk. 5,5/89

Uchwyt wkretaka ESD: 1 szt. nr 676415 z uchwytem szybkowymiennym ,Rapidaptor” C/E 6,3

Opis techniczny

grot 6-katny do bitow E6,3

ksztatt czopu lub gniazda wyjsciowego Wkretak 6-katny
ksztatt czopu lub gniazda wyjsciowego Wkretak z gtéwka Phillips
ksztatt czopu lub gniazda wyjsciowego Wkretak ptaski Pozidriv
ksztatt czopu lub gniazda wyjsciowego Wkretaki ptaskie
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ksztatt czopu lub gniazda wyjsciowego
oznaczenie producenta

wiasciwosci elektrostatyczne

liczba czesci

uchwyt

grot teleskopowy chowany w uchwycie

Rodzaj produktu

Wkretak do srub TORX® z otworem

KK 60 ESD
EGB/ESD
17
Uchwyt wkretakowy
nie

Narzedzie do bitéw

Akcesoria

Bit do srub Torx®, dtugie, 1/4 cala E 6,3 Profil Torx®-Profil /
dtugos¢ catkowita TX10/89 mm

Bit do srub z gniazdem 6-katnym, dtugie, 1/4 cala E
6,3profil Hex-Plus szesciokat / dtugos¢ catkowita 6/89 mm

Bit do $rub ptaskich, 1/4 cala E 6,3 szerokos$¢ ostrza /
dtugosc catkowita 5,5/89 mm

Bit do $rub z gtéwka Phillips, 1/4 cala E 6,3 wielko$¢
gniazda krzyzowego / dtugos$¢ catkowita 2/89 mm

Bit do $rub Pozidriv, 1/4 cala E 6,3 wielko$¢ gniazda
krzyzowego / dtugosc¢ catkowita 1/89 mm

Bit do srub z gtéwka Phillips, 1/4 cala E 6,3 wielko$¢
gniazda krzyzowego / dtugos¢ catkowita 3/89 mm

Bit do srub Torx®, dtugie, 1/4 cala E 6,3 Profil Torx®-Profil /
dtugos¢ catkowita TX25/89 mm

Bit do srub Torx®, dtugie, 1/4 cala E 6,3 Profil Torx®-Profil /
dtugosc catkowita TX30/89 mm

Bit do srub Pozidriv, 1/4 cala E 6,3 wielko$¢ gniazda
krzyzowego / dtugosc¢ catkowita 3/89 mm

Bit do srub Torx®, dtugie, 1/4 cala E 6,3 Profil Torx®-Profil /
dtugos¢ catkowita TX15/89 mm

Bit do $rub Pozidriv, 1/4 cala E 6,3 wielko$¢ gniazda
krzyzowego / dtugosc¢ catkowita 2/89 mm

674250 TX10/89

674247 6/89

674260 5,5/89

674200 2/89

674220 1/89

674200 3/89

674250 TX25/89

674250 TX30/89

674220 3/89

674250 TX15/89

674220 2/89
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Bit do srub z gniazdem 6-katnym, dtugie, 1/4 cala E
6,3profil Hex-Plus szesciokat / dtugos¢ catkowita 3/89 mm

Bit do srub z gniazdem 6-katnym, dtugie, 1/4 cala E
6,3profil Hex-Plus szesciokat / dtugos¢ catkowita 5/89 mm

Uchwyt wkretakowy Kraftform do koncéwek typu bit
1/4 cala C 6,3 i E 6,3Z uchwytem szybkowymiennym ESD
uchwyt 6-katny 6,3 mm

Bit do srub Torx®, dtugie, 1/4 cala E 6,3 Profil Torx®-Profil /
dtugosc catkowita TX20/89 mm

Bit do $rub z gtowka Phillips, 1/4 cala E 6,3 wielkos¢
gniazda krzyzowego / dtugos¢ catkowita 1/89 mm

Bit do $rub z gniazdem 6-katnym, dtugie, 1/4 cala E
6,3profil Hex-Plus szesciokat / dtugos¢ catkowita 4/89 mm

674247 3/89

674247 5/89

676415 6,3

674250 TX20/89

674200 1/89

674247 4/89
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