Karta danych /b Hoffmann Group

) BOSCH
specjalna wkretarko-wiertarka akumulatorowa, Typ: GWB1210

Dane zamdwienia

Numer katalogowy 070223 GWB1210
GTIN 3165140730846
Klasa artykutu 03B

Opis

Wykonanie:

Katowa wiertarko-wkretarka akumulatorowa Bosch

- Innowacyjna technologia litowo-jonowa marki Bosch.

- Wskaznik stanu natadowania akumulatorow.

- Bardzo kompaktowa: krotka gtowica z 5-ciokrotng nastawa z uchwytami wiertarskimi
10 mm Auto-Lock.

- Wysoka predkos¢ obrotowa w zakresie 0-1300 obr./min gwarantuje ptynna prace -
optymalna do nawiercania, hamulca silnika.

Zaleta:

Do trudno dostepnych miejsc.

w dostawie::

W komplecie fadowarka, L-BOXX 102, wktadka 1/2 L-BOXX do akcesoriéw, wktadka 1/2 L-BOXX

do urzadzenia.

wskazowka:

Odpowiednie akumulatory zapasowe i tadowarki zob. od nr 073851 i nr 073866.

Opis techniczny

Napiecie akumulatorow 12V
pojemnos¢ akumulatora 2 Ah

uchwyty narzedziowe 21,0-10mm
Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
oznaczenie producenta GWB1210
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maks. moment obrotowy w materiatach twardych
maks. predkos$¢ obrotowa na 1. biegu

maksymalna & wiertta kretego do wiercenia w stali
konstrukcja

masa

typowe zastosowanie

maksymalna & wiertfa kretego do wiercenia w drewnie

odpowiedni dostawca akumulatorow / typ
akumulatoréw / napiecie

rodzaj akumulatora
Liczba dofaczonych akumulatoréow

zasilanie energia

11 Nm
0- 1300 min”

10 mm
Wiertarko-wkretarki katowe
1,2 kg
Medium

10 mm
Bosch 12V

litowo-jonowy
2

Zasilanie z akumulatora

nadaje sie do materiatu Beton
nadaje sie do materiatu stal
nadaje sie do materiatu Mur
Rodzaj produktu Wkretarka
Akcesoria

Akumulator litowo-jonowy typ akumulatora, napiecie B12 073851 B12

Vv
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