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Wózek warsztatowy z 6 szufladami, Liczba szuflad: 6

Dane zamówienia

Numer katalogowy 914510 6

GTIN 4045197892072

Klasa artykułu 9GT

Opis

Wykonanie:
Stabilna obudowa z blachy stalowej z perforowanymi ścianami bocznymi do zamocowania
wyposażenia. Wnętrze szuflad z listwami szczelinowymi na przegródki. Odblokowanie szuflad za
pomocą uchwytu listwowego. Szuflady zamykane na zamek patentowy centralny. Z kółkami z
łożyskami kulkowymi (2 koła skrętne z hamulcem ustalającym, 2 koła stałe).<br>Półka stalowa z
wkładką X-ABS.<br>Solidny, ergonomiczny uchwyt z PP, wzmocniony włóknem szklanym.
Umieszczenie:
szuflady o wysokości frontu: 60; 60; 120; 120; 120; 180 mm
w dostawie::
Wraz z przegródkami i pojemnikami. 4 blachy oddzielające do szuflad 60 mm, 3 blachy
oddzielające do szuflad 120 mm.
Powłoka lakiernicza:
Dwukolorowy lakier proszkowy, srebrny łączony z antracytem RAL 7016.

Opis techniczny

masa 45 kg

szerokość 660 mm
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głębokość użytkowa szuflad 300 mm

Liczba szuflad 6

wysokość 950 mm

głębokość 380 mm

szerokość użytkowa szuflad 500 mm

Nośność szuflad/szufladopółek 30 kg

Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) 75 %

Moduł ścianki perforowanej Hoffmann 9×9 mm

Zamek patentowy wkładka modułowa

Rodzaj produktu Wózek warsztatowy,

Akcesoria

Tulejka do wkładki systemowej 225-010-43, bez wkładki 914208
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