Karta danych

/b Hoffmann Group

WAOLY

Sciernica precyzyjna do otworéw DxTxH (mm), 32x32x10

Dane zamowienia

Numer katalogowy
GTIN

Klasa artykutu

595034
9003176647421
53Y

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajne $ciernice ze specjalnego korundu do otworow, ze spoiwem ceramicznym.

Zastosowanie:

Uniwersalne zastosowanie do szlifowania otwordéw, np. przelotowych, pasowanych.

Specyfikacja:

97A80215V112 Steel universal.
Ksztatt: 5

gtebokos¢ wgtebienia F 1: 16 mm

Opis techniczny

metoda szlifowania
Materiaty scierne

oznaczenie ziarnistosci
specyfikacja

Ksztatt

Otwoér
Wysokowydajny korund specjalny
A

97A80215V112 stal
uniwersalnego przeznaczenia

5
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@ tarczD 32mm
grubosc tarczy T 32 mm
Atrybut nazwy produktu 32x32x10

@ otworu H 10 mm

@ wgtebienia P 18 mm
gtebokos¢ wgtebienia F 1 16 mm

Rodzaj produktu Sciernica do otworéw

Dane uzytkownika

przydatnos¢ V. kod ISO
Stal < 900 N/mm? nadaje sie warunkowo
Stal < 1400 N/mm? nadaje sie warunkowo
Stal < 55 HRC nadaje sie
Stal < 60 HRC nadaje sie warunkowo
INOX nadaje sie warunkowo
maksymalnie na mokro nadaje sie
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