
Karta danych

TextFlow 12

Przetyczka, 3/4 cala, kompletna

Dane zamówienia

Numer katalogowy 645600

GTIN 2050001016232

Klasa artykułu 63A

Opis

Wykonanie:
Czopy i gniazda oraz łączniki wg DIN 3122 / 3123, czopy czworokątne B 20 wg DIN 3120
z kołkiem ustalającym na sprężynie, gniazda czworokątne D 20 wg DIN 3120 z otworem i
przyciskiem zwalniającym.
Norma:
DIN 3122-A 20
Materiał:
Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu.
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/4 cal
długość całkowita: 510 mm

Opis techniczny

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 3/4 cal

długość całkowita 510 mm

Rodzaj produktu Klucze nasadowe

Akcesoria

Czop przesuwny bez przetyczki, 3/4 cala 645500
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