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Wkretaki 6-katne, z uchwytem poprzecznym catkowicie izolowane,
szesciokat: 5Smm

Dane zamodwienia

Numer katalogowy 6274405
GTIN 4010995279295
Klasa artykutu 63K
Opis

Wykonanie:

Uchwyt poprzeczny z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego, grot ze stali chromowo-
wanadowej, czerniony, izolacja ochronna naniesiona natryskowo.

Izolowane do 1000 V, wykonane wedtug DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Opis techniczny

szesciokat 5mm

dtugos¢ grotu 150 mm

dtugosc catkowita 182 mm

ksztatt czopu lub gniazda wyjsciowego Wkretaki trzpieniowe, 6-katne
norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Rodzaj produktu Wkretaki
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