Karta danych /b Hoffmann Group

HoLEX
Szybkozlaczka IMPACT, 1/4 cala

Dane zamoéwienia

Numer katalogowy 650055
GTIN 4045197286109
Klasa artykutu 62D
Opis

Wykonanie:

Specjalnie do udarowych wkretarek elektrycznych i pneumatycznych. Z otworem poprzecznym
i rowkiem pierscieniowym do mocowania. Czworokat wewnetrzny wg DIN 3121. Profil, ktéry nie
niszczy srub i nakretek, podobny do AS-Drive.

Czop 4-katny podobny do DIN 3121 z podwdjna blokadg kulki. Gniazdo 4-katne G 6,3 wg DIN
3121 z otworem i rowkiem pierscieniowym.

Materiat:

Stal chromowo-molibdenowa, powierzchnia czerniona

czop lub gniazdo wejsciowe czworokatne: 1/4 cal

czop lub gniazdo wejsciowe czworokatne: 1/4 cal

dtugosc catkowita: 35 mm

czop lub gniazdo wyjsciowe 4-katne: 1/4 cal

Opis techniczny
czop lub gniazdo wyjsciowe 4-katne 1/4 cal
dtugosc catkowita 35mm
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czop lub gniazdo wejsciowe czworokatne 1/4 cal

materiat Stal chromowo-molibdenowa.

powierzchnia

czernione
nadaja sie do zastosowania maszynowego tak
Rodzaj produktu Szybkoztacza
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