Karta danych /b Hoffmann Group

Szczypce tnace boczne, chromowane, z nasadkami, dlugosc catkowita:

160mm

Dane zaméwienia

Numer katalogowy 724840 160
GTIN 4045197417022
Klasa artykutu 71B
Opis

Wykonanie:

Smukte szczeki z indukcyjnie hartowanymi ostrzami (ok. 62 HRC).

Szczypce chromowane, uchwyty z ergonomicznymi nasadkami z kilku rodzajow materiatu
z przyczepng powtoka Haptoprene.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiat:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

Opis techniczny

dtugosc catkowita 160 mm

do ciecia miekkiego drutu do @ 2,8 mm

do ciecia twardego drutu do @ 2mm

norma DIN ISO 5749

Uchwyt nasadki z kilku rodzajéw materiatu,

z przyczepng powtoka Haptoprene

Ostrza hartowane

metoda wykonania indukcyjnie (ok. 62 HRC).

materiat Stal chromowo-wanadowa
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Karta danych /b Hoffmann Group

powierzchnia

chromowane
mocne szczypce tnace boczne nie
z dotaczang sprezyng rozwierajaca nie
Rodzaj produktu Szczypce tnace
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