Karta danych /b Hoffmann Group

Para rekawic Tegera® 8802 Infinity, Rozmiar rekawic: 7

Dane zamoéwienia

Numer katalogowy 094365 7
GTIN 7340118318851
Klasa artykutu 04R
Opis

Wykonanie:

Rekawica uniwersalna z nowej serii Infinity zapewnia wysoki komfort noszenia i dobry chwyt.
Wewnetrzna czes¢ dtoni odporna na dziatanie olejow i smaréw. Odporne na ciepto kontaktowe
do 100°C.

Tegera® 8802 Infinity. Mocne rekawice montazowe z gesta, podwojna powtoka z nitrylu i pianki
nitrylowej z poliuretanem na bazie wody, nadajg sie do pracy w srodowisku nieco oleistym i
wilgotnym.

Norma:

EN 407

EN 388; EN 420

wskazowka:

Minimalna wielkos¢ zaméwienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej
wielokrotnosci.

Technologia tkania: 18G

kolor: czarne - z6tte

Opis techniczny

Seria Tegera®
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Karta danych

/b Hoffmann Group

rozmiar rekawic
Kategoria ochrony
Rodzaj rekawic
odziez standardowa
zawartosc
Wiasciwosci rekawic
Wiasciwosci rekawic
EN 388:2016

EN 407

materiat podtoza
powtoka

wariant powtoki
zakres zastosowania
kolor

Technologia tkania
Ciepto kontaktowe do
zastosowanie

Rodzaj produktu

7
Kategoria ll
Rekawice uniwersalne
Standard Oeko-Tex 100
6
Certyfikat do kontaktu z zywnoscia
bez dimetyloformamidu
4121X
XTXXXX
nylon
Pianka nitrylowa
Wewnetrzna strona dfoni
Uniwersalne
czarne - z6te
18G
100 °C
wielorazowe

Rekawice uniwersalne

© Hoffmann GmbH Qualitdtswerkzeuge

22.07.2022 22:28

2/2



