Karta danych /b Hoffmann Group

EWRHALDER
Bezodrzutowe mitotki, trzonek z widkna szkl., @ obucha: 60 mm

Dane zamoéwienia

Numer katalogowy 755000 60
GTIN 4030618303015
Klasa artykutu 73W
Opis

Wykonanie:

Mocny korpus stalowy z wymiennymi wktadkami obuchowymi z czystego, odpornego na zuzycie
nylonu.

Tlumienie odrzutu dzieki stalowym kulkom umieszcz. w korpusie.

nietamliwy trzonek z wtékna szklanego,,Ultratec”.

Zastosowanie:

Do korygowania pozycji detali, do prac montazowych na stotach warsztatowych itp.
Czesé zamienna:

Zapasowe wktadki z nylonu, zob. nr 754910.

dtugos¢ bijaka z obuchami: 145 mm

dtugos¢ catkowita: 390 mm

masa: 1,625 kg

Opis techniczny

masa 1,625 kg

dtugos¢ catkowita 390 mm

@ obucha 60 mm

dtugosc bijaka z obuchami 145 mm

Materiat trzonka Trzonek z 3 rodzajéw materiatu
Seria SUPERCRAFT®
materiat wkiadki Nylon, biaty, twardy
oznaczenie producenta SUPERCRAFT
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Karta danych /b Hoffmann Group

powierzchnia Pokryte lakierem proszkowym
bezodrzutowe tak

Rodzaj produktu Mtotek
Akcesoria

Wktadki nylonowe @ obucha 60 mm 754910 60
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