Karta danych

/% Hoffmann Group

>

Szczypce okragte, chromowane izolowane wg VDE, dlugos¢ catkowita:

160mm

Dane zamowienia

Numer katalogowy
GTIN
Klasa artykutu

710700 160
4003773033790
73F

Opis

Wykonanie:

Krétkie, grube szczeki (okragte). Szczeki gtadkie.
Szczypce chromowane, uchwyty z naktadkami z kilku rodzajéw materiatu, izolacja do 1000 V wg
DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Norma:
DIN ISO 5745
Materiat:

Specjalna stal narzedziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

Opis techniczny

dtugos¢ catkowita
dtugosc szczek
ksztatt szczek
norma

norma
wykonanie szczek

Uchwyt

materiat

160 mm
30 mm
okragte
DIN ISO 5745
DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
gtadkie od wewnatrz
Tulejka wielokomponentowa

Specjalna stal narzedziowa, kuta
matrycowo i hartowana w oleju
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powierzchnia szczypiec chromowane

Rodzaj produktu Szczypce okragte
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