
Karta danych

TextFlow 12

Nożyce do kształtowego cięcia blachy  z ostrzami z HSS, prawotnące, długość
całkowita: 300mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy 761050 300

GTIN 4010220000311

Klasa artykułu 73X

Opis

Wykonanie:
Kute matrycowo. Szczęki niepowlekane, smukłe, spiczasto zakończone i proste, lakierowane lub
lakierowane zanurzeniowo chwyty.
z ostrzami ze stali wolframowej HSS (65 HRC). Szczególnie wydajne i trwałe ostrza (do
wszystkich blach blach V2A i twardych blach do 1,0 mm).
Zastosowanie:
Do cięcia kształtowego i do krótkich cięć w linii prostej.

Opis techniczny

długość całkowita 300 mm

długość ostrzy 47 mm

rodzaj zastosowania prawotnące

Rodzaj produktu Nożyce

Akcesoria

Zestaw reparacyjny do nożyc do blachy 760110
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