
Karta danych

TextFlow 12

Ręczne nożyce do blachy ze stali narzędziowej, prawe, długość całkowita: 250
mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy 760200 250

GTIN 4045197293107

Klasa artykułu 72D

Opis

Wykonanie:
Kute matrycowo. Szczęki niepowlekane, proste, lakierowane chwyty.
ze stali narzędziowej , ostrza hartowane indukcyjnie (58-60 HRC), również do blach V2A do 1,0
mm.
Norma:
Ähnlich DIN 6438
długość ostrzy: 65 mm

Opis techniczny

długość ostrzy 65 mm

długość całkowita 250 mm

rodzaj zastosowania prawe
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