Karta danych /5 Hoffmann Group

KOMET
TOHX 06T102 lewe, W30, Gatunek: K10

Dane zamoéwienia

Numer katalogowy 268879 K10
GTIN 4047109060548
Klasa artykutu 24T
Opis

TOHX 06T102 lewe K10 Gatunek: K10

tamacz wioréw: G20

gtebokos¢ skrawania a,: 0,5 - 2,5 mm

posuw f: 0,1 - 0,3 mm/obr,

predkos¢ skrawania v, zastosowanie gtéwne: 200 m/min
predkos¢ skrawania v, zastosowanie dodatkowe: 300 - 500 m/min

Opis techniczny

posuw f 0,1-0,3 mm/obr,
Zastosowanie gtéwne K
Zastosowanie dodatkowe N

promien naroza 0,2 mm
gtebokos¢ skrawania a, 0,5-2,5mm
Gatunek K10
przyporzadkowanie do obrébki wykanczajacej/zgrubnej Obrébka wykanczajaca
Warunki skrawania Ciagly
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predkos$¢ skrawania v, zastosowanie dodatkowe 300 - 500 m/min
Materiat ostrza HM
predkos¢ skrawania v, zastosowanie gtéwne 200 m/min
tamacz wiéréw G20
powtoka powlekane
Kod ISO wymiennej ptytki skrawajacej TOHX 06T102 L
liczba wymian/ostrzy 3
Atrybut nazwy produktu W30

kat natarcia 20 stopni

Wymienna ptytka

Rodzaj produktu skrawajaca do toczenia
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