Karta danych /b Hoffmann Group

Uniwersalne regaly dostawne, gtebokos¢ 400 mm, wysokos$é: 2000mm

il

Dane zamoéwienia

Numer katalogowy 990005 2000
GTIN 4045197518200
Klasa artykutu 91l

Opis

Wykonanie:

Bardzo stabilne, kwadratowe stupki 40x40x2 mm, w odstepach 40:40 mm, ze szczelinami

do indywidualnego dopasowania wysokosci pétek do magazynowanego materiatu. Stopki

stupkéw z tworzywa sztucznego. Pétki o szczegdlnie duzej nosnosci, z mocnej blachy stalowej,

z zagietymi do wewnatrz krawedziami bocznymi. Obciazenie pola: Przy odstepie pétek 600 mm

maksymalne obcigzenie pola moze wynosi¢ 1375-5500 kg.

Zastosowanie:

Idealne dla przemystu, rzemiosta, handlu, administracji, archiwizacji itp. Wymiary regatu

dostosowane sg do znormalizowanych pojemnikéw magazynowych z metalu i plastiku —

dzieki temu zapewnia sie najlepsze wykorzystanie miejsca. Moga by¢ stosowane jako regaty

pojedyncze, szeregowe albo podwdjne. Prosty, szybki i dokladny montaz, bez potaczen

srubowych, pétki sg tylko zaczepiane i zabezpieczone odpowiednimi kétkami stozkowymi (nr

968420).

Powtoka lakiernicza:

Stupki regatéw w kolorze czarny gteboki RAL 9005, potki szare, lakier proszkowy.

wskazowka:

- Pojemniki magazynowe do wyposazenia regatéw uniwersalnych znajduja sie w grupie
96.
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- Aby zapewnic stabilnos¢ regatu, w przypadku stosunku wysokosci do gtebokosci
wiekszego niz 5:1 konieczne jest podjecie sSrodkéw zapobiegajacych przewrdceniu.
- Dostawa w stanie roztozonym, dogodniejszym do przewozu. Dostawa bez montazu.

Opis techniczny

wymiar montazowy wysokosci regatu dostawnego
szerokos$¢ potki w swietle
wymiar montazowy szerokosci regatu dostawnego

maksymalne obcigzenie pola regatéw o rozstawie potek
600 mm

konstrukcja regatow
szerokos¢ potki

wys. regatu

Liczba poétek
montaz przez klienta

sposéb zamocowania potek

2004 mm
950 mm
1031 mm

1375 - 5500 kg

regat dostawny
1000 mm
2000 mm
5
tak

Koftki stozkowe

montaz wtykowy tak

liczba stojakow 2
gtebokos¢ potki 400 mm
gtebokosc regatu 400 mm
Nosnos¢ potki / maksymalne obcigzenie powierzchniowe

potki (na metalu) EDLE
Regulacja wysokosci co 40 mm
Atrybut nazwy produktu gtebokos¢ 400 mm
Rodzaj produktu Regaty potkowe
Akcesoria

Potki do regatu, z 4 wspornikami i z 4 klinami gtebokos¢ 990060 400

400 mm
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Stupki regatéw, ze stopka z tworz. sztucz, sztuka wysokos¢

2000 mm 990050 2000
Kllpy i zestawy kotkéw stozkowych do regatéow 968420
uniwersalnych
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