Karta danych /b Hoffmann Group

HOLEX

Szafy z drzwiami skrzydtowymi, petnymi, wysokos¢: 1200mm

Dane zamoéwienia

Numer katalogowy 949501 1200
GTIN 4062406081911
Klasa artykutu 925
Opis

Wykonanie:

Obudowa i drzwi z blachy stalowej, mocowanie pétek mozliwe w odstepach co 40 mm. Drzwi
wzmocnione od wewnatrz, zamykane uchwytem przesuwnym z zamkiem patentowym. Blizsze
informacje na temat zamkoéw zob. nr 950050-950060.

z drzwiami skrzydtowymi, petnymi, z blachy.

Powtoka lakiernicza:

Korpus — szary jasny RAL 7035, drzwi — antracyt RAL 7016, lakier proszkowy.

wskazowka:

Zgodnie z wymogami certyfikatu TUV GS wszystkie szafy nalezy koniecznie zabezpieczy¢ przed
przewrdceniem.

Opis techniczny

Elektroniczny system zamykajacy - mozliwy do

przezbrojenia 1S
Fronty szafek drzwi skrzydtowe, petne
szerokos¢ 1000 mm
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Karta danych

/b Hoffmann Group

masa
gtebokos¢

Liczba pétek

wysokos¢ uzytkowa
pozycjonowanie uchwytu
wysokos¢

Grubo$¢ materiatu

Nosnosc¢ potki / maksymalne obcigzenie powierzchniowe
potki (na metalu)

Nosnos¢ wewnetrznej obudowy szafy
Kat rozwarcia drzwi

Regulacja wysokosci co

Zamek patentowy

Wybor kolorow

36 kg
400 mm
2
1040 mm
wewnetrznego
1200 mm

0,9 mm
60 kg

500 kg
225 stopni
40 mm
modutowa wktadka

RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Rodzaj produktu Szafy na segregatory
Akcesoria
Dodatkowa potka Typ 1000 949514 1000
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