Fisa de date /b Hoffmann Group

Articulatie cardanica, 1/4 inch, Tip: 1/4

Date comanda

Numarul de comanda 633500 1/4
GTIN 4018754012237
Clasa articolului 63A
Descriere

Executie:

Alegerea materialului si procedura speciala de forjare garanteaza pdtrate exterioare optime
conform DIN 3120 A 6,3 cu bila elastica, locasuri patrate conform DIN 3120.

Locasul patrat retractat, patratele exterioare si cele patru segmente arcuitoare permit conectarea
partilor de actionare si de conectare ,oarbe”.

Standard:

DIN 3123-C6,3

Material:

Otel aliat cu crom; protejat impotriva exfolierii, cromat cu nichel.

Adaptat pentru :

Chei tubulare actionate manual.

Patrat de antrenare: 1/4 inch

Lungimea totala: 37 mm

Descriere tehnica

Patrat de antrenare 1/4 inch
Lungimea totala 37 mm

Cu QuickRelease nu

Tip produs Piesa de conectare
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Fisa de date /b Hoffmann Group

Accesorii
Set de chei tubulare, patrat 1/4 inch 13 buc., marimiin inch 630561

. . o x .
Set de chei tubulare pentru suruburi Torx®, patrat 1/4 inch 630761
21 buc.
Set de chei tubulare, patrat 1/4 inch 22 buc. Tip 6 630266 6
Set de chei tubulare 1/4, patrat 1/2 inch 38 buc. Tip 6 630016 6
Set de chei tubulare 1/4, patrat 1/2 inch 63 buc. 630021
Set de chei tubulare patrat 1/4; 3/8 inch 48 buc. 630006
Set de chei tubulare, patrat 1/4 inch 13 buc. Tip 6 630066 6
Set de chei tubulare, patrat 1/4 inch 19 buc. Tip 6 630166 6
Set d.e chgl tubulare, patrat 1/4 inch 33 buc. dimensiuni 630661
metrice / inch
Set de chei tubulare, patrat 1/4 inch 36 buc. Tip 6 630861 6
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