Fisd de date /b Hoffmann Group

WIE

Dorn cu prindere hidraulica Comp-R Concentricitate reglabila, SK 40, @ de

strangere D1: 20mm
= \ “

Date comanda

Numarul de comanda 302036 20
GTIN

Clasa articolului 33W
Descriere

Executie:

- Precizie la concentricitate reglabila la 0 pm.

- Ajustare axiala pe lungime, interval de reglare 10 mm.

- Cu gaura Balluffchip.

Aplicatie:

Mandrina perfecta acolo unde este nevoie de cea mai mare precizie la concentricitate:

- Alezare.

- Gaurire (mai ales pentru un diametru mic).

- Utilizare a sculelor sensibile si cu un pret corect.

- Pentru fixare cu o toleranta a cozii in h6.

Accesorii optionale:

Bucse intermediare Cod 302135 — 302180, stergator cilindric Cod 343720, suruburi de tragere
(AB) Cod 308600 — 308806, chei de strangere pentru suruburi de tragere Cod 308820 — 308835.

Descriere tehnica

Lungime activa dimensiune A 130 mm
oD, 42 mm
@& de prindere D, 20 mm
Lungime utila L, 50 mm
@ exterior D 52,5mm
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Fisd de date /b Hoffmann Group

Suport

Norma pentru suport

Forma

Calitatea echilibrarii G la turatia
Concentricitate

Strategie de aschiere

Tip produs

SK 40
ISO 7388-1
AD

G 2,5 la 25000 min™

<3 um

HSC

Mandrina hidraulica

Accesorii

Surub de strangere si de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4
mmetansat Recomandat pentru con I1SO 40

Surub de tragereMori-Seiki, etansat, forma A Recomandat
pentru con ISO 40

Surub de tragere special cu filet interior Recomandat
pentru con ISO 40

Surub de tragereetansat, forma A Recomandat pentru con
ISO 40

Bucse intermediare crestate cu etansareetansat & de
strangere D1 10 mm

Cheie pentru mini-piulita ER Pentru mandrina ER 20

Bucse intermediare crestate cu etansareetansat & de
strangere D1 6 mm

Cheie de strangere ER Pentru mandrina ER 40
Surub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 40

Surub de tragere, 18CrNiMo7etansat, forma B Recomandat
pentru con I1SO 40

Bucse intermediare crestate cu racirecu racire & de
strangere D1 16 mm

Bucse intermediare crestate cu etansareetansat & de
strangere D1 8 mm

308801 40

308625 40

308740 40

308610 40

302160 10

309740 20

302160 6

309680 40
308640 40

308615 40

30215516

302160 8

302160 16
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Bucse intermediare crestate cu etansareetansat & de
strangere D1 16 mm

Bucse intermediare crestate cu racirecu racire & de
strangere D1 5 mm

Bucse intermediare crestate cu racirecu racire & de
strangere D1 6 mm

Bucse intermediare crestate cu etansareetansat & de
strangere D1 12 mm

Bucse intermediare crestate cu racirecu racire & de
strangere D1 8 mm

Bucse intermediare crestate cu racirecu racire & de
strangere D14 mm

Bucse intermediare crestate cu racirecu racire & de
strangere D1 3 mm

Accesoriu dinamometric pentru mini piulita tip ER Pentru
mandrina ER 20

Bucse intermediare crestate cu racirecu racire & de
strangere D1 14 mm

Surub de tragere Hurco 90° cu ajustajetansat Recomandat
pentru con I1SO 40

Surub de tragereetansat Recomandat pentru con ISO 40

Surub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru
con ISO 40

Surub de tragereetansat Recomandat pentru con I1SO 40

Bucse intermediare crestate cu racirecu racire & de
strangere D1 10 mm

Surub de tragere 45°etansat Recomandat pentru con ISO
40

Surub de tragere 60°etansat Recomandat pentru con ISO
40

Cheie dinamometricacu clichet reversibil Momentul maxim
de torsiune 200 Nm

Surub de tragere special fara filet interioretansat
Recomandat pentru con I1SO 40

3021555

3021556

302160 12

3021558

3021554

3021553

309745 20

302155 14

308806 40

308635 40

308605 40

308660 40

30215510

308760 40

308785 40

656050 200

308720 40

30215512
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Bucse intermediare crestate cu racirecu racire & de
strangere D1 12 mm

Bucse intermediare crestate cu etansareetansat & de
strangere D1 5 mm

Bucse intermediare crestate cu etansareetansat & de
strangere D14 mm

Surub de tragere 90°etansat Recomandat pentru con ISO
40

Surub de tragere 90°etansat Recomandat pentru con ISO
40

Surub de tragereMori-Seiki, etansat, forma A Recomandat
pentru con I1SO 40

Surub de tragereMazak, forma A Recomandat pentru con
ISO 40M

Bucse intermediare crestate cu etansareetansat & de
strangere D1 3 mm

Surub de tragere special fara filet interioretansat
Recomandat pentru con I1SO 40

Cheie de strangere ERCanal 1/2 inch Pentru mandrina ER
40

Surub de tragere Hurco 45° cu ajustajetansat Recomandat
pentru con I1SO 40

Surub de tragereetansat, forma B Recomandat pentru con
ISO 40

Cheie de fixare pentru surubul de tragerelSO 7388 potrivit
pentru dimensiune conica 40

Surub de tragereetansat, forma B Recomandat pentru con
ISO 40

Cheie de fixare pentru surubul de tragereDIN ISO 7388-1
(fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conica 40

Bucse intermediare crestate cu etansareetansat & de
strangere D1 14 mm

Surub de tragere 45°etansat Recomandat pentru con ISO
40

302160 5

302160 4

308795 40

308790 40

308630 40

308670 40M

302160 3

308700 40

309700 40

308802 40

308620 40

308830 40

308650 40

308820 40

302160 14

308765 40
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